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W20-
d1 12 11 d2 d3 K 13 L4 di 12 11 d2 d3 K 13 14 d1 12 L1 d2 d3 K 13 L4
22/24 8 55 30 3B 6 9 7 30/32 5% M5 42 &4 6 9 7 30/32 156 155 42 47 6 9 7
86 75 30 3 6 9 7 5 135 42 4 6 9 T 19 155 42 4 6 9 17
86 9 30 3B 6 9 7 56 175 42 &4 6 9 7T 19 195 42 4 6 9 1
86 135 30 3 6 9 7 5 245 42 4 6 9 7 40/42 46 95 54 60 10 12 7
9% 55 30 3 6 9 7 5 29 42 4 6 9 17 46 165 54 60 10 12 7
% 75 30 3 6 9 7 66 55 42 4 6 9 7 56 75 54 60 10 12 7
% 95 30 3B 6 9 7 66 75 42 4 6 9 7 5 115 54 60 10 12 7
9% 125 30 3 6 9 7 66 95 42 4 6 9 7T 56 155 54 60 10 12 7
me 75 30 3 6 9 7 66 N5 42 4 6 9 7 56 195 54 60 10 12 7
1M 155 30 3 6 9 7 66 135 42 4 6 9 T 66 75 54 60 10 12 7
136 95 30 3H 6 9 7 66 175 42 47 6 9 7T 66 135 54 60 10 12 7
136 135 30 3 6 9 7 66 245 42 4 6 9 7 76 75 5 60 10 12 7
156 155 30 35 6 9 7 66 295 42 4 6 9 T 76 15 54 60 10 12 7
0/32 7 45 4 4 6 9 T 76 55 42 4 6 9 17 76 175 54 60 10 12 7
7 65 42 4 6 9 7T 76 15 42 & 6 9 7T 86 75 54 60 0 12 7
7 105 42 &4 6 9 7T 76 95 42 4 6 9 17 86 135 5 60 10 12 7
27 165 42 41 6 9 7 76 15 42 4 6 9 7 9% 75 54 60 10 12 7
7 185 42 4 6 9 7T 76 155 42 & 6 9 7T 9% 15 54 60 10 12 7
7 MU 4 4 6 9 7 76 225 42 4 6 9 17 9 155 54 60 10 12 7
7 85 42 4 6 9 7 86 55 42 4 6 9 7 16 95 54 60 10 12 7
36 5 42 &4 6 9 7 86 75 42 4 6 9 7 1Mo 135 54 60 10 12 7
6 15 42 &4 6 9 7 86 95 42 &4 6 9 7 M6 195 54 60 10 12 7
6 95 42 4 6 9 7 86 N5 42 4 6 9 7 136 95 54 60 10 12 7
36 15 42 4 6 9 7 86 155 42 4 6 9 7T 136 135 54 60 10 12 7
36 15 42 &4 6 9 7 86 225 42 4 6 9 7T 136 215 54 60 10 12 7
36 2145 42 4 6 9 7 9% 55 42 4 6 9 T 156 115 54 60 10 12 7
36 85 42 4 6 9 7 9% 715 42 4 6 9 7 156 155 54 60 10 12 7
46 45 42 4 6 9 T 9% 95 42 4 6 9 7 156 215 54 60 10 12 7
46 6 42 &4 6 9 7 9% 115 42 4 6 9 7 196 155 54 60 10 12 7
46 8 42 4 6 9 T 9% 155 42 4 6 9 7T 196 195 54 60 10 12 7
46 105 42 4 6 9 T 9 205 42 4 6 9 7 196 235 54 60 10 12 7
4 125 42 &4 6 9 7T ne 75 42 4 6 9 1T 246 165 54 60 10 12 7
46 165 42 &4 6 9 7T Nne ns5 42 &4 6 9 7 26 M5 54 60 10 12 7
46 245 42 4 6 9 T M6 155 42 4 6 9 7 46 245 54 60 10 12 7
46 25 42 4 6 9 7T 136 95 42 &4 6 9 7
5 5 42 4 6 9 1T 136 115 42 4 6 9 7
56 15 42 &4 6 9 7 136 15 42 &4 6 9 7
56 9 42 &4 6 9 T 156 115 42 &4 6 9 7
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